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SAl modulares redundantes y expansibles
hasta 10kVA con prestaciones y funciones
absolutamente en la cima de la categoria.

SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN TRES FAMILIAS:
- ARMARIO INDIVIDUAL;

- ARMARIO DOBLE;

- RACK DE 19 PULGADAS.

Todos los modelos se componen de una tarjeta
de control por microprocesador configurable
desde el display, con mddulos de potencia de

1250 VA cada uno y de kit de baterias que
contienen 3 baterias de 9 Ah.

MODULARES
MONOFASICOS

Los modelos con armario individual y rack de

19 pulgadas proporcionan potencias de 1250 a 5000
VA, pueden alojar un maximo de 4 tarjetas de potencia
y 4 kit de baterias. Pueden alojarse baterias en los
armarios externos, facilmente conectables gracias

a la predisposicion para la expansion en autonomia.

La gama se completa con productos compuestos

por dos armarios; en el primer armario se pueden
alojar hasta 8 mddulos de potencia de 1250 VA

cada uno, para alcanzar la potencia maxima de 10kVA.
En el segundo armario pueden introducirse hasta

10 kit de baterias y un cargador de baterias adicional.
Otros armarios de baterias, idénticos

a los suministrados, pueden ser agregados

para expansiones de la autonomia.



MEGALINE

SAl Modulares - monofasicos on-line doble conversion VFI

Tabla de autonomias prolongadas

Lllegrand

Modelo Potencia Autonomia n.cde arlr_nfxoxsg(#lrm)ansmnes Codigos
Armario individual
1.250 VA 30’ 1X (270 x 475 x 570) 310373
1.250 VA 52' 1x (270 x 475 x 570) 310374
1.250 VA 75 1x (270 x 475 x 570) 310375
2.500 VA 22 1x (270 x 475 x 570) 310376
2.500 VA 30’ 2x (270 x 475 x 570) 310377
2.500 VA 52’ 2x (270 x 475 x 570) 310352 +3107 78
2.500 VA 63’ 2x (270 x 475 x 570) 310352 +3107 79
3.750 VA 18’ 1x (270 x 475 x 570) 310378
3.750 VA 29’ 2x (270 x 475 x 570) 310354 +3107 77
3.750 VA 44’ 2x (270 x 475 x 570) 310354 +3107 79
3.750 VA 67 2x (270 x 475 x 570) 310354 + 3107 82
5.000 VA 22’ 2x (270 x 475 x 570) 310356 +3107 76
5.000 VA 30 2x (270 x 475 x 570) 310356 +3107 78
5.000 VA 46’ 2x (270 x 475 x 570) 3103 56 + 3107 81
5.000 VA 63’ 2x (270 x 475 x 570) 310356 + 3107 84
Armario doble

5.000 VA 22 2xX (270 x 475 x 570) 310360 + 3107 80
5.000 VA 30 2x (270 x 475 x 570) 310360+ 3107 82
5.000 VA 46’ 3x (270 x 475 x 570)* 310360 + 3107 84 + 3 107 75
5.000 VA 63’ 3x (270 x 475 x 570)* 3103 60 + 3107 84 + 3 107 78
6.250 VA 20’ 2X (270 x 475 x 570) 310363 + 3107 81
6.250 VA 30’ 2x (270 x 475 x 570) 310363 + 3107 84
6.250 VA 47 3x (270 x 475 x 570)* 3103 63 + 3107 84 + 3 107 78
6.250 VA 60’ 3x (270 x 475 x 570)* 3103 63 + 3107 84 + 3 107 81
7.500 VA 18’ 2x (270 x 475 x 570) 310366 + 3107 82
7.500 VA 30 3x (270 x 475 x 570)* 310366 + 3107 84 + 3 107 76
7.500 VA 48' 3x (270 x 475 x 570)* 3103 66 + 3 107 84 + 3 107 81
7.500 VA 59’ 3x (270 x 475 x 570)* 310366 + 3 107 84 (x2)
8.750 VA 20 2x (270 x 475 x 570) 310369 + 3107 84
8.750 VA 30 3x (270 x 475 x 570)* 310369 + 3107 84 + 3 107 78
8.750 VA 45’ 3x (270 x 475 x 570)* 310369 + 3107 84 + 3 107 83
8.750 VA 61’ 4x (270 x 475 x 570)* 3103 69 + 3107 84 (x2) + 3107 78
10.000 VA 22’ 3x (270 x 475 x 570)* 310372+ 3107 84 + 3 107 76
10.000 VA 30 3x (270 x 475 x 570)* 310372 + 3107 84 + 3 107 80
10.000 VA 46’ 4x (270 x 475 x 570)* 310372 + 3107 84 (x2) + 3107 76
10.000 VA 60’ 4x (270 x 475 x 570)* 3103 72 + 3107 84 (x2) + 3 107 81

* La configuracion requiere el uso de un cable de conexion en Y 3 108 60 (el numero de cables necesarios es igual a n ° armadios -2).

Tabla de autonomias prolongadas armario rack

Modelo Potencia Autonomia n:fde arll_n::&oxsg((:rllrrrr\sn&ones Codigos
Rack
1.250 VA 30’ 1 (6U) 3103 87
1.250 VA 52’ 1(6U) 3103 88
1.250 VA 75' 1(6U) 3103 89
2.500 VA 22’ 1(6U) 3103 90
2.500 VA 30’ 1(6U) 3103 91
2.500 VA 52 2 (6U + 3U) 3103 81 + 3 107 99
2.500 VA 63’ 3 (6U + 2x3U) 310381+ 3107 99 + 3 107 96
3.750 VA 18’ 1(6U) 3103 92
3.750 VA 29’ 2 (6U + 3U) 3103 83 +3 107 98
3.750 VA 44 3 (6U + 2x3U) 310383 + 3107 99 + 3 107 96
3.750 VA 67’ 3 (6U + 3x3U) 310383 + 3107 99 (x2)
5.000 VA 22’ 2 (6U + 3U) 3103 85 + 3 107 97
5.000 VA 30’ 2 (6U + 2x3U) 3103 85 + 3 107 99
5.000 VA 46 3 (6U + 3x3U) 310385+ 310799 + 3107 98
5.000 VA 63’ 4 (6U + 4x3U) 3103 85 + 3107 97 + 3 107 99 (x2)
6U= 483 x 266 x 582
3U= 483 x 133x 584

NOTA: Los valores de autonomia en minutos son estimados y pueden variar en funcion de las caracteristicas de la carga, de las condiciones
de utilizacién y del entorno.
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MEGALINE

SAl Modulares - monofasicos on-line doble conversion VFI

Emb. Articulo Armario individual - sin baterias
Potencia Potencia Autonomia N.°
nominal activa (min.) Armario

VA W
1 3103 51 1250 875 - 1
1 3103 53 2500 1750 - 1
1 3103 55 3750 2625 - 1
1 3103 57 5000 3500 - 1

Armario doble - sin baterias

Potencia Potencia Autonomia N.
nominal activa (min.) Armario
VA w
1 310360 +310859 5000 3500 - 2
1 310363 +310859 6250 4375 - 2
1 310366 +310859 7500 5250 - 2
310360 +3107 78 310835 1 310369+310859 8750 6125 B 2
1 310372+310859 10000 7000 - 2
) o Expansiones de baterias
Emb. Articulo Armario individual (German Standard) Descripcion
Potencis | Poencla | Auonomia| Moo | o 310775 Amariocon 1 kb
VA w 1 3107 76 Armario con 2 kb
1 3103 50 1250 875 13 1 23,5 1 3107 77 Armario con 3 kb
1 3103 52 2500 1750 13 1 34 1 310778 Armario con 4 kb
1 3103 54 3750 | 2625 13 1 43 1 3107 79 Armario con 5 kb
1 3103 56 5000 | 3500 13 1 53 1 3107 80 Armario con 6 kb
1 3107 81 Armario con 7 kb
Armario doble 1 3107 82 Armario con 8 kb
Potencwz‘;l Potei_ncwa Autonomia N Ne Pfso 1 3107 83 Armario con 9 kb
B B R Kl B 1 3107 84 Armario con 10 kb
1 310360+310778 5000 | 3500 13 2 24+50 Expansiones de baterias
1 310363+310779 6250 | 4375 13 2 27+58 con cargador de baterias
1 310366 +310780 7500 | 5250 13 2 29+65 Descripcion
1 310369 +310781 8750 | 6125 13 2 32+73 1 3107 86 Armario con 1 kb con cargador de baterias
1 8103 72+310782 10000 | 7000 13 2 34+80 1 3107 87 Armario con 2 kb con cargador de baterias
L 1 3107 88 Armario con 3 kb con cargador de baterias
Armario individual (French Standard) 1 3107 89 Armario con 4 kb con cargador de baterias
Potencia | Potencia A“(t%’i‘r?_r)”"a A ngsf 1 3107 90 Armario con 5 kb con cargador de baterias
VA w 1 3107 91 Armario con 6 kb con cargador de baterias
1 310342 1250 875 13 1 23.5 1 3107 92 Armario con 7 kb con cargador de baterias
1 310343 2500 | 1750 13 1 34 1 3107 93 Armario con 8 kb con cargador de baterias
1 3103 44 3750 | 2625 13 1 43 1 3107 94 Armario con 9 kb con cargador de baterias
1 3103 45 5000 | 3500 13 1 53 1 3107 95 Armario con 10 kb con cargador de baterias
Armario individual (British Standard) Accesorios
Potencia | Potencia | Autonomia | N.° Peso Descripeion
nominal | actva | (min) | Amario | (kg) 1 310835 Médulo de potencia (PW 1250)
1 3103 46 1250 875 13 1 235 1 3108 57 Expansion Qe autonomia armario individual
1 3103 47 2500 | 1750 13 1 34 (KB Megaline/1)
1 3108 58 Expansion de autonomia armario doble
1 310348 3750 | 2625 13 1 43 (KB MegalLine/2)
1 310349 5000 | 3500 13 1 53 1 310859 Armario de baterias vacio
1 310860 Cable en Y para conexion al segundo armario
de baterias adicional (MegaLine SPLITTER)
1 3108 61 Kit de prolongacion armario de baterias para
configuracion tower (cable PL Megaline)
1 3108 77 Bypass manual para armario individual (BP/1)
1 3108 78 Bypass manual para armario doble (BP/2)
1 3107 85 Cargador de baterias adicional (CB 36)
1 310972 Kit interfaz de relé

NOTA: Los valores de autonomia en minutos son estimados y pueden variar en funcion de las caracteristicas de la carga, de las condiciones de
utilizacion y del entorno.
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MEGALINE

SAl Modulares - monofasicos on-line doble conversion VFI

Caracteristicas

ARMARIO individual ARMARIO doble
310342 | 310343 | 310344 | 310345
Caracteristicas generales 310346 | 310347 | 310348 | 310349 |3 10360+ 310303+ 370300+1370309+ 310872+
310350 | 310352 | 310354 | 310356
Potencia nominal (kVA) 1250 2500 3750 5000 5000 6250 7500 8750 10000
Potencia activa (W) 875 1750 2625 3500 3500 4375 5250 6125 7000
Expansibilidad max. (VA) 5000 10000
Expansibilidad max. (W) 3500 7000

Tecnologia

On line doble conversioén (VFI-SS-111)

Arquitectura

Modular, expansible, redundante N+X con tarjetas de potencia de 1250VA, contenidas en un solo armario

Entrada

Tensién nominal de entrada

230 V.

Range de la tensién de entrada

184 V + 264 V al 100% de la carga

Tensién minima de funcionamiento de red

100 V al 50% de la carga

THD corriente de entrada

<3%

Factor de potencia en entrada

> 0,99 del 20% de la carga

Frecuencia de entrada

50 Hz / 60 Hz + 2% Auto detectable

Salida
Tension de salida 230V £ 1%
Frecuencia de salida 50 Hz / 60 Hz sincronizada
THD Tension de salida < 1% con carga no lineal
Forma de onda Sinusoidal
Factor de cresta 3:1
Rendimiento hasta 92%
Sobrecarga admitida 300% por 1s—200% por5s— 150% por 30 s
Autonomia
Autonomia (min.) 13
Expansibilidad de autonomia Si

Dotaciones

Bypass

Estatico y electromecanico sincronizado interno automatico
(para sobrecarga y anomalia de funcionamiento)

Sefalizaciones y alarmas

Amplio display de 4 lineas alfanumérico, indicador de estado multicolor, sefalizacion acustica

Puertos de comunicacion

n.°1 puerto RS 232, n.° 2 puertos a nivel l6gico

Software SAI Communicator

Puede descargarse gratuitamente (solicitando previamente el cédigo de activacion)

Protecciones

Electronicas contra sobrecargas, cortocircuito y excesiva descarga de las baterias.
Blogueo del funcionamiento por final de la autonomia. Limitador de arranque durante el encendido.
Sensor de correcta conexion del neutro.
Proteccion contra retorno (Back feed protection) (aislamiento eléctrico de seguridad de la clavija de entrada
durante el funcionamiento a bateria). Contacto EPO (apagado total en caso de emergencia)

Enlace de red IN/JOUT

Estandar aleman/ conector de bornes con multitoma universal (italiana/estandar aleman)

Caracteristicas mecanicas

Pesoneto (kg) 23,5 34 43 | 53 24+50 | 265+57,5 29+65 @ 315+72,5 34 +80
Dimensiones (A x L x P) (mm) 475 x 270 x 570 2x475x 270 x 570
Tarjetas de potencia instaladas 1 2 ) 4 4 5 6 7 8
Slot de expansién de potencia libres 3 2 1 - 4 3 2 1 -
Kit de baterias instalados 1 2 3 4 4 5 6 7 8
Slot de expansion de autonomia libres 3 2 1 - 6 5 4 8 2
Condiciones ambientales
Temperatura operativa (°C) 0to 40
Grado de proteccion IP 21
Humedad relativa (%) 20+80 no condensante
Nivel de ruido a 1 metro (dBA) <40

Certificaciones

Normativas ‘

D WWW.UPS.LEGRAND.COM
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MEGALINE RACK

SAl Modulares - monofasicos on-line doble conversion VFI

310385 3107 96

310877 3107 85 310973

- Amplio rango de la tension y de la frecuencias de entrada - Funcionamiento en load waiting mode (proteccion on demand)
- Frecuencia de funcionamiento 50 o 60 Hz con autorreconocimiento - Tension de salida regulable en pasos de 1 voltio desde el panel frontal
- Conversion de frecuencia 50 in — 60 out o viceversa - Nivel de ruido muy bajo
- Extension del rango de frecuencia de entrada para funcionamiento - Medida de la temperatura interna y externa
con grupos electrogenos - Control de la ventilacién en funcion de la temperatura y de la carga
- Funcionamiento en eco mode (ahorro energético) - Predisposicion para apagado remoto de emergencia
Emb. Articulo RACK (German standard) Emb. Articulo Expansiones de autonomia
Potencia Potencia Autonomia N.© Peso Potencia nominal KB Expansion
nominal activa (min.) Armario (ka) VA adicionales (min.)
VA w
1 310379 1250 875 13 1 235 1 3103 87 1250 1 30
1 310381 2500 1750 13 1 34 1 3103 88 1250 2 52
1 310383 3750 2625 13 1 43 1 3103 89 1250 3 75
1 310385 5000 3500 13 1 53 1 3103 90 2500 1 22
1 3103 91 2500 2 30
RACK (French standard) 1 3103 92 3750 1 18
Potenci‘a Potefncia Autonomia A N2 Pfso
A W min) mare o Expansiones de baterias para SAl Rack
1 310334 1250 875 13 1 23.5 Descripcion
1 310335 2500 1750 13 1 34 1 310796 Rackcon1kb
1 310336 3750 2625 13 1 43 1 3107 97 Rackcon2kb
1 310337 5000 3500 13 1 53 1 3107 98 Rack con 3 kb
1 310799 Rack con 4 kb
RACK (British standard) 1 310800 Rack con 1kb con cargador de baterias
Pn%tr%?n%? Pgtcetir\ga Au(t%'?ﬁr)ma Arr';‘{;rio E’fgf)o 1 310801 Rack con 2 kb con cargador de baterias
VA W 1 3108 02 Rack con 3 kb con cargador de baterias
L By 1230 875 13 ! 23.5 1 3108 03 Rack con 4 kb con cargador de baterias
1 310339 2500 1750 13 1 34
1 310340 3750 2625 13 1 43 .
Accesorios
1 310341 5000 3500 13 1 53 -
Descripcion
. . 1 Maodulo de potencia (PW 1250
RACK - sin baterias 310835 u. P ,l ( ’ )
) ) ) 1 3108 04 Armario rack baterias vacio
Potencia Potencia Autonomia 2
nominal activa (min.) Armario 1 3108 77 Bypass manual para armario individual (BP/1)
1 310380 1250 875 . ’ 1 3107 85 Cargador de baterias adicional (CB 36)
1 3103 82 2500 1750 B 1 1 310972 Kitinterfaz de relé
1 310384 3750 2625 - 1 1 3109 73 Kit de guias telescopicas Rack 6U
1 3103 86 5000 3500 - 1

NOTA: Los valores de autonomia en minutos son estimados y pueden variar en funcién de las caracteristicas de la carga, de las condiciones de
utilizacion y del entorno.
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Lllegrand

SAl Modulares - monofasicos on-line doble conversion VFI

Caracteristicas

3103 34 3103 35 3103 36 3103 37
Caracteristicas generales 3103 38 3103 39 3103 40 3103 41
310379 3103 81 3103 83 3103 85
Potencia nominal (kVA) 1250 2500 3750 5000
Potencia activa (W) 875 1750 2625 3500
Expansibilidad max. (VA) 5000
Expansibilidad max. (W) 3500

Tecnologia

On line doble conversion (VFI-SS-111)

Arquitectura

Modular, expansible, redundante N+X con tarjetas de potencia de 1250VA,
contenidas en un solo armario

Entrada
Tension nominal de entrada 230 V.
Range de la tension de entrada 184V + 264 V al 100% de la carga
Tension minima de funcionamiento de red 100 V al 50% de la carga
THD corriente de entrada < 3%
Factor de potencia en entrada > 0,99 del 20% de la carga
Frecuencia de entrada 50 Hz / 60 Hz £+ 2% Auto detectable
Salida
Tension de salida 230V £ 1%
Frecuencia de salida 50 Hz / 60 Hz sincronizada
THD Tension de salida < 1% con carga no lineal
Forma de onda Sinusoidal
Factor de cresta 3:1
Rendimiento hasta 92%
Sobrecarga admitida 300% por 1 s —200% por 5s—150% por 30 s
Autonomia
Autonomia (min.) 13
Expansibilidad de autonomia Si
Dotaciones

Bypass

Estatico y electromecanico sincronizado interno automatico
(para sobrecarga y anomalia de funcionamiento).

Sefalizaciones y alarmas

Amplio display de 4 lineas alfanumérico, indicador de estado multicolor,
sefializaciéon acustica

Puertos de comunicacion

n.°1 puerto RS 232, n.° 2 puertos a nivel l6gico

Software SAl Communicator

Puede descargarse gratuitamente (solicitando previamente el cédigo de activacion)

Protecciones

Electronicas contra sobrecargas, cortocircuito y excesiva descarga de las baterias.
Bloqueo del funcionamiento por final de la autonomia.

Limitador de arranque durante el encendido. Sensor de correcta conexion del neutro.
Proteccion contra retorno (Back feed protection) (aislamiento eléctrico de seguridad de la
clavija de entrada durante el funcionamiento a bateria).

Contacto EPO (apagado total en caso de emergencia)

Enlace de red INJOUT

Estandar aleman / conector de bornes con multitoma universal
(italiana/estandar aleman)

Caracteristicas mecanicas

Peso neto (kg) 23,5 34 43 ‘ 53
Dimensiones (A x L x P) (mm) 266 x 483 x 582
Tarjetas de potencia instaladas 1 2 3 4
Slot de expansién de potencia libres 8 2 1 -
Kit de baterias instalados 1 2 g 4
Slot de expansién de autonomia libres 3 2 1 -
Condiciones ambientales
Temperatura operativa (°C) 0+40
Grado de proteccién P21
Humedad relativa (%) 20+80 no condensante
Nivel de ruido a 1 metro (dBA) <40

Certificaciones

Normativas ‘
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EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
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De acuerdo con su politica de desarrollo
constante, la Empresa se reserva el
derecho de modificar las especificaciones
y los disefnos sin previo aviso. Todas las
ilustraciones, descripciones, dimensiones
y pesos presentes en este catalogo son
indicativos y no pueden considerarse
vinculantes para la Empresa.treprise.
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